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C9900-K365...K378 | Display-Leitung mit
Videokonverter, geschirmt, PVC, feste Verlegung,
schwarz

DVI-D, Stecker, gerade, Stift, 24+1-polig - DisplayPort, Stecker, gerade, Stift,
20-polig

Stecker

Elektrische Daten

Bemessungsspannung 40 V (AQ) 40 V (AC)
Prifspannung 300V (DC) 0,01 s 500 V (AC), 1 min.
Strombelastbarkeit 1,5A 0,5A

Schirmung ja ja
Durchgangswiderstand <30 mQ <30 mQ
Isolationswiderstand 1GQ =100 MQ

Mechanische Daten

Baugrole DVI-D DisplayPort
Steckerart Stecker Stecker
Bauform gerade gerade
Kontaktart Stift Stift

Polzahl (Steckgesicht) 24+1-polig 20-polig
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Steckkraft max. 44,1 N max. 44,1 N
Art der Verriegelung schraub Rastnase
Farbe Griffkdrper schwarz schwarz
Material Griffkdrper PBT Thermoplastik
Farbe Kontakttrager schwarz schwarz
Material Kontaktoberflache Au Au

Material Kontakt CuZn, Ni b/Au CuZn, Ni b/Au
RoHS-konform ja ja

Schutzart IP20 IP20

Kabel

Elektrische Daten

Bemessungsspannung 30V
Leiterwiderstand <237,25 Q/km (20 °C)
Wellenwiderstand 1000+50Q

Mechanische Daten

Kabelaufbau 5 x 2 x AWG28 (verdrillte Paare) + 4 x AWG28
Leiteraufbau 19 x 0,08 mm

KabelauBendurchmesser 7,5mm 0,2 mm

Min. Biegeradius, nicht bewegt 7 x KabelauBendurchmesser

Leitermaterial Kupfer, verzinnt

Schirmung Geflecht aus CU-Draht, verzinnt
s

Anwendung feste Verlegung

Farbe AuBenmantel schwarz

Material AuBenmantel PVC (Polyvinylchlorid)

Farben Adermantel weil, braun, weiB, rot, weil, griin, weiB, blau, weil, orange + weiR, rot, gelb, orange

DisplayPortTM Cable E119932 AWM STYLE 20276 80°C 30V VW-1 network cables for

Bedruckung Kabel .
professional performance

Betriebsumgebung

Umgebungstemperatur, nicht bewegt -10...+80 °C, +14...+176 °F

Besondere Eigenschaften AWM Style 20276
RoHS-konform ja
Zulassungen UL: File E119932
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Abmessungen

Al ca. 56 mm
A2 ca. 40 mm
B1 ca. 41 mm
B2 ca. 20 mm
Hinweise

- Abhdngig von der Kabelldnge (L) gelten folgende Langentoleranzen:
0,33m:£10mm | 1,05 m: £ 15 mm | 3,00 m: £ 25 mm | 5,00 m: £ 40 mm
- Abbildungen dhnlich

- Weitere Leitungslangen auf Anfrage.

CE, UL

CE ja

Bestellangaben

€9900-K365 0,33m
(9900-K366 0,50 m
(9900-K367 1,00 m
€9900-K368 1,20 m
€9900-K369 1,50 m
€9900-K370 2,00m
(9900-K371 3,00m
€9900-K372 4,00 m
€9900-K373 5,00 m
C9900-K374 6,00 m
€9900-K375 7,00 m
€9900-K376 8,00 m
(9900-K377 9,00 m
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(9900-K378 10,00 m

Mit einer durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnete Produkte diirfen nichtin den Hausmdll. Das Gerat gilt bei der Entsorgung als
E Elektro- und Elektronik-Altgerat. Die nationalen Vorgaben zur Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgerdten sind zu beachten.
I

Beckhoff®, ATRO®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, MX-System®, Safety over EtherCAT®, TC/BSD®, TwinCAT®,
TwinCAT/BSD®, TwinSAFE®, XFC®, XPlanar® und XTS® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung
anderer in dieser Dokumentation enthaltener Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der
entsprechenden Kennzeichen fiihren.

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 10/2026

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten
Anwendungsfallnichtimmer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte dndern kénnen. Die
gewiinschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdriicklich vereinbart werden.

BEGKHOFF ) Technische Anderungen vorbehalten.
New Automation Technology Revision 1.0 | Seite 4von 4


https://www.beckhoff.com/C9900-K365...K378

