
Beckhoff Industrial PC

Industri PC C6330

Industri PC C6330 är utformad för installation skåpsmontage tillsammans med DVI/USB Control Panel CP68xx eller CP78xx. PCn är 
utrustad med ett ”slot” -moderkort på ett passivt bakplan. C6330 är idealisk för maskinstyrning eller anäggningsstyrning t exempel 
med TwinCAT automationsmjukvara under Windows NT, 2000 eller XP.

C6330

Industri PC för utrymmessnål installation

en plats ledig för kort upp till 190 mm storlek

Hårddisk och kortplatser med enkel åtkomst

All anslutning på samma sida

Detaljerad PC konfigurationsinformation angivet på chassit

skyddsklass IP 20

drifttemperatur 0 till 55 °C

vikt vid baskonfigurering 10 kg (22 lbs)

Chassi

dimensioner (B x H x D) 107 x 196 x 226 mm utan montageplatta (4.2" x 7.7" x 8.8")

processor Intel Celeron 733 MHz

slot moderkort med socket 370 för Intel Celeron eller Pentium III

3-plats passivt bakplan, 1 PCI plats är ledig

128 MB SDRAM DIMM minne, expanderbart upp till 512 MB

”on-board” grafikkort, 2 MB, LCD interface, monitoranslutning

DVI/USB interface för anslutning av en Control Panel CP68xx eller CP78xx

IDE hårddisk, 21⁄2 tum, 20 GB

IDE CD-ROM (slim-line)

2 RS232  och 2 USB portar “on-board”

PS/2 tangentbord- and PS/2 musanslutning

“on-board” ethernetkort with 10/100 base-t anslutning

Utrustning

24 V DC spänningsmatning

processor Intel Pentium III 850 MHz

“on-board” grafikkort med 4 MB för 18 tums paneler

fältbusskort, nätverkskort, kort för serieportar

modem eller ISDN-kort

Tillbehör

IDE CD-R/W  “slim-line”

Dimensioner http://www.beckhoff.se/english/download/c63xx.htm


